Fisd de date /b Hoffmann Group

HOLEX

Mandrina cu bucsa elastica ER Forma AD, BT 40 scurt, pentru dimensiuni de
bucse elastice ER: 40

Date comanda

Numarul de comanda 302757 40
GTIN 4062406101046
Clasa articolului 32A
Descriere

Executie:

Conul exterior si cel interior sunt rectificate.

- Toate cozile sablate fin cu perle de sticla. Calitatea echilibrarii G6,3 / 18000 min'.

- Piulita de strangere de precizie.

Aplicatie:

Pentru fixarea sculelor cu coada cilindrica in bucsele elastice conform DIN 6499-Forma A si B.
Livrare:

Inclusiv piulita de strangere ER.

Accesorii optionale:

Bucsa elastica ER Cod 308881 — 309434, cheie de strangere ER Cod 309680- 309745 resp. Cod
613300.

Suruburi de tragere (AB) Cod 308760 — 308806, chei de strangere pentru suruburi de tragere Cod
308820 - 308835.

Nota:

Piulita de strangere recomandata Cod 309580 sau 309610.

Strategie de aschiere: HSC

Gama de prindere: 3 - 26 mm

Lungime activa dimensiune A: 80 mm

@ exterior D: 63 mm

Piulita de strangere ER de schimb: 40

Cheie de strangere ER: 40

Descriere tehnica
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Piulita de strangere ER de schimb
Lungime activa dimensiune A
Gama de prindere

Cheie de strangere ER

@ exterior D

Suport

Norma pentru suport

Norma pentru suport

Forma

Calitatea echilibrarii G la turatia
Concentricitate

Strategie de aschiere

Tip produs

40

80 mm
3-26mm
40
63 mm
BT 40 scurt
ISO 7388-2
JISB6339
AD
G 6,3 1a 18000 min’'
<3 um
HSC

Mandrina cu bucsa elastica

Accesorii

Cheie de strangere ER Pentru mandrina ER 40

309680 40
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