Fisa de date /b Hoffmann Group

Mitutoyo
Subler cu ceas, Tip: 150/01

Date comanda

Numarul de comanda 412405 150/01
GTIN 4946368688206
Clasa articolului 447
Descriere

Executie:

Gradatie cromata mat. Cu protectie antisoc si cremaliera protejata. Ceas de precizie cu cadran
gradat rotativ cu surub de fixare.

Cu rola de actionare. Citire de 1 mm pe rigla, 1/100 mm pe cadranul ceasului.

Accesorii optionale:

Tabel filetat cod 412180 pentru subler spate.

Descriere tehnica

Citire (cadran ceas) 0,01 mm
Domeniu de masurare 0-150 mm
Rotatia acului indicator 1T mm
Lungimea ciocului 40 mm
Calibrarea A1

Abatere de masurare E MPE +0,02 mm
Standard ISO 13385

Tija de adancime dreptunghiular - 6,2x2,2
Tehnica de masurare analogic
Material Otel inoxidabil, INOX
Toate componentele calit
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Ambalaj Cutie stabila
Tip produs Sublere cu ceas
Servicii

Calibrare DAkkSSublere / Sublere de adancime Domeniu

de masurare maxim 200 mm 021010 200
CavllbrareSUbIe_re / sublere de adancime Domeniu de 021000 200
masurare maxim 200 mm

Accesorii

Tabel pentru subler 412180
Surub pentru tija de adancime, metal cu 2 suruburi 412120
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