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Regletă de capăt, Sertar cu adâncime 20G, Tip: 1

Date comandă

Numărul de comandă 935442 1

GTIN 4062406110345

Clasa articolului 9GK

Descriere

Aplicaţie:
Regleta de capăt se utilizează numai la ramele cu coloane îmbinate cu un perete lateral Cod
935510; 935511, deoarece aici balamaua articulată ajunge de la raftul de depozitare până la
peretele lateral (fără căptuşeală din tablă Cod 935040; 935045, poate fi combinată în rama cu
coloane).
Culoare:
Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Descriere tehnică

Domeniu de utilizare Sertar

Grosimea materialului 1,2 mm

Selectarea culorii
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,

5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Caracteristici nume produs Sertar cu adâncime 20G

Lungime 470 mm

Lăţime 82 mm

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 05.04.2024 22:25 1/2



Fişă de date

TextFlow 12

Tip produs Capac
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