Fisd de date /b Hoffmann Group

WROLY

Piatra de rectificat in forma de oala, diamantata STARTEC XP-P DxAxH (mm),
125%40x20, Tip: D64

Date comanda

Numarul de comanda 597956 D64
GTIN 9003172004655
Clasa articolului 53Y
Descriere

Executie:

Pietre abrazive in forma de oala ultraperformante, cu strat diamantat, cu liant metalic cu
stabilitate ridicata si reactie optimizata a granulelor diamantate la liant. Reducerea fortei de
aschiere obtinuta datoritd combinatiei optime dintre granule si liant permite un randament
maxim la rectificare si cele mai mari viteze de avans. Stabilitatea maxima a muchiilor
imbunatateste precizia profilelor chiar si la avansuri mari si prelungeste intervalele dintre
ajustari cu obtinerea unor suprafete de calitate constanta. Specificatii: D64BXP-P STARTEC
XP-P.

Aplicatie:

Rectificarea ultraperformanta (rectificarea canalelor) a sculelor aschietoare rotative din carbura.
Pentru slefuirea umeda cu ulei (recomandat) sau emulsie/apa.

Forma: 11V9

Inaltime strat abraziv X: 10 mm

Prescurtare pentru material abraziv: D

Descriere tehnica

Granulatie D64
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Prescurtare pentru material abraziv D
Specificatie D64BXP-P STARTEX XP-P
Material abraziv Diamant

Forma 11V9

@ discurilor D 125 mm
Latimea discului T 40 mm
Caracteristici nume produs 125%40x20

@ gaurii H 20 mm

Latime strat abraziv W parte frontala 3mm

inaltime strat abraziv X 10 mm

Tip produs Disc de slefuit in forma de oala

Date utilizator

Se recomanda pentru V. Cod ISO
Carbura (HM) recomandat
Plastic, GRP indicat in anumite conditii
Umiditate maxima recomandat
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