
Fişă de date

TextFlow 12

Pulverizator sub presiune, Tip: 1

Date comandă

Numărul de comandă 083519 1

GTIN 4260205365540

Clasa articolului 08G

Descriere

Execuţie:
Recipient de înaltă calitate din plastic. Tijă în formă de ciupercă, pentru creşterea presiunii. Duză
de pulverizare reglabilă, de la ceaţă de pulverizare până la jet punctiform.
Cu garnitură Viton rezistentă la solvenţi.
Aplicaţie:
Recomandat pentru acizi cum ar fi acidul fosforic, acidul sulfuric, acidul oţetic, acidul silicic,
acidul oxalic. Potrivit pentru metanol, alcaline și cetone, cum ar fi hidroxidul de sodiu, amoniacul,
hidroxidul de calciu.
Notă:
Nu se recomandă pentru degresant antisilicon sau lichid de curăţare a frânelor. În locul acestora,
folosiţi Cod 083517 Ref. 1. Articolul a fost testat exclusiv pe produse WEKEM. Nu există nicio
garanţie de compatibilitate cu produsele altor producători.

Descriere tehnică

Materialul garniturii de etanşare EPDM

Material cap de pulverizare PA

Materialul duzei de pulverizare Plastic

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 15.03.2024 22:25 1/2



Fişă de date

TextFlow 12

Volum 1 l

Presiune maximă de lucru 3 bar

Tip produs Recipient cu pulverizator
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