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HEDI

Proiector de suprafata cu LED cu functie de iluminare de urgenta, 230V,

Putere absorbita: 35W
| 0 W N

Date comanda

Numarul de comanda 081269 35
GTIN 4003644000470
Clasa articolului 08B
Descriere

Executie:

Executie fara umbre si antireflexie cu dispersie mare a luminii. Protejata impotriva prafului si a
apei pulverizate IP54.

Lampa de lucru robusta cu parti laterale cauciucate si cinci unghiuri de inclinare in functie de
pozitionare (90°, 35°, 25° 15°,0°). Maner integrat, comutator pornit / oprit pe partea posterioara.
Aprobata pentru utilizare constanta, precum si pe santiere de constructii si montaj conform BGI
608.

Cu cablu de alimentare de 3 m HO7RN-F3G1,5.

Cu functie de iluminare de urgenta — in cazul unei pene de curent, lampa se aprinde automat
—acumulator 21,6V/0,8Ah, durata de iluminare de pana la 3 ore, sistem inteligent de incarcare /
descarcare.

Functionare:

IP54: Protectie la stropirea cu apa din toate directiile si protectie la acumularile de praf din
interior (protejat la praf) precum si protectie completa la atingere.

Descriere tehnica

Putere absorbita 35W
Greutate 230049

Flux luminos 3850 Im
Alimentare cu energie Cu alimentare la retea
Alimentare cu energie Cu acumulatori
Unghi reglabil de distributie a luminii 90 grad
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Unghi reglabil de distributie a luminii 35 grad
Unghi reglabil de distributie a luminii 25 grad
Unghi reglabil de distributie a luminii 15 grad
Unghi reglabil de distributie a luminii 0 grad
Clasa de protectie IP IP 54
Durata de iluminare 3h
Tensiune nominala 230V
Latimea totala 256 mm
Lungimea totala 273 mm
inaltimea totald 163 mm
Lungimea cablului de conectare 3m

Zona ATEX Nicio zona ATEX
Caracteristici nume produs 230V

Tip produs Lampa de suprafata
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