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@ BOSCH
Lanterna cu LED si acumulator, 12V, Tip: GLI12330

Date comanda

Numarul de comanda 073203 GLI12330
GTIN 3165140741750
Clasa articolului 03B
Descriere

Executie:

Lampa de lucru 12V cu 10 LED-uri si doua niveluri de luminozitate. Unghi reglabil pana la 200°,
carlige, carabina si magnet integrat.

Livrare:

Lampa cu acumulator fara acumulator si fara incarcator.

Nota:

Acumulatoare de rezerva si incarcatoare recomandate gasiti la Cod 073851 — 073866.

Descriere tehnica

Tensiunea acumulatorului 12V
Denumirea producatorului GLI 12-330
Numar de acumulatoare incluse 0

Tip acumulator Litiu-lon
Greutate fara acumulator 300g
Alimentare cu energie Cu acumulatori
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Flux luminos 330Im
Plaja de pivotare 0-200grad
Zona ATEX Nicio zona ATEX
Caracteristici nume produs 12V
Acurpulator recomandat — furnizor / tip acumulator / Bosch 12V
tensiune

Tip produs Lampa de lucru
Accesorii

Acumulator Li-lon Tip acumulator, tensiune acumulator 073851 B12
B12V

Q?zjr\r;ulator Li-lon Tip acumulator, tensiune acumulator 073855 B12
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