Fisd de date /b Hoffmann Group

Garant crio

Raft culisant 75 kg, 26x20G, inaltimea de montare: 75mm

Date comanda

Numarul de comanda 930654 75
GTIN 4062406158934
Clasa articolului 9GK
Descriere

Executie:

Raft culisant cu deschidere completa 100%. Deschis in fatd, indltimea carcasei in lateral 46 mm,
inaltime de montare 75 mm. Fdra stantari pentru barele despartitoare cu fante.
Adaptat pentru:

Dulap de depozitare 30x28G.

Livrare:

Raft culisant complet cu cate 1 pereche de sine de ghidare.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Nota:

Nu se recomanda pentru montarea in corpuri mobile.

Descriere tehnica

Suprafata utila a sertarelor in G 26x20
Adancime utila 500 mm
Adancimea utilain G 20
Latime utila 650 mm
Latimea utila in G 26
Domeniu de utilizare Dulap de scule
cu deblocare individuala a sertarelor nu
Inaltimea de montare 75 mm
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Grosimea materialului
Capacitate portanta per sertar / raft culisant

Deschiderea sertarului (partiala / completa)
Selectarea culorii

latimea utila x adancimea utila a sertarelorin G

Tip produs

1,2 mm
75 kg
100 %

RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,
5018,5012,5011, 5005, 3003

26x20G

Raft culisant
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