Fisa de date /b Hoffmann Group

SOMT 120508 PDER, HB8630, Tip: INOX

Date comanda

Numarul de comanda 214878 INOX
GTIN 4045197747907
Clasa articolului 21A
Descriere

Executie:

Grosimea placutelor este intdrita pentru exigente de aschiere ridicate. Protejate impotriva uzurii
cu cel mai modern strat de acoperire.

Nota:

Valori de referinta pentru a. = 0,3xD.

Descriere tehnica

Tip INOX

Avans f, per dinte 0,177 mm

Raza la colt 0,8 mm
Grosime placuta E 5,56 mm

Cod ISO Placuta amovibila SOMT 120508 PDER
Categorie HB8630
Materialul sculei Carbura
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Fisa de date /% Hoffmann Group

Numarul de schimbari / taisuri 4

Tip produs

Placuta amovibila pentru frezare

Date utilizator

INOX < 900 N/mm?
INOX > 900 N/mm?
Umiditate maxima

Uscat

Se recomanda pentru V. Cod ISO
recomandat 120 m/min M
recomandat 100 m/min M

indicat in anumite conditii

recomandat
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