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Cap de filetat, pe dreapta, Sistem / marime placuta: DM/16

Date comanda

Numarul de comanda 251410 DM/16
GTIN 4251414902817
Clasa articolului 29D
Descriere

Executie:

Capete de strunjit interschimbabile pentru corpul de baza cu amortizarea vibratiilor.
Aplicatie:

Efect de amortizare a vibratiilor pana la o lungime activa maxima de 10xD.
Racire interioara: da

Sistem: DM

Cap interschimbabil cod ISO: DTUNR/L

Placuta amovibila compatibila: TN.. 1604..

Corp de baza compatibil: 264910 - 264922

@ minim al gaurii prealabile D,,: 48 mm

Deplasarea axei: 27 mm

Lungimea totala: 35 mm

Descriere tehnica

Lungimea totala 35mm
Corp de baza compatibil 264910 - 264922
Marimea placutei 16 mm
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Deplasarea axei 27 mm
Placuta amovibila compatibila TN.. 1604..
Cap interschimbabil cod ISO DTUNR/L
@ minim al gaurii prealabile D, 48 mm
Portplacuta 259033 4
surub pentru portplacuta 259027 1
Gheara, surub, garnitura inelara 259036 2
Sistem DM
Serie Cap de filetat
Tip de utilizare pe dreapta
Racire interioara da
Accesorii

Portplacuta 259226
Surub pentru portplacuta 259611
Unitate cu gheara 259503
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