
Fişă de date

TextFlow 12

Clichet reversibil, 1/4 inch, Tip:

Date comandă

Numărul de comandă 632060

GTIN 4000896038558

Clasa articolului 63O

Descriere

Execuţie:
Materialul ales şi forjarea specială garantează funcţionare optimă şi durabilitate îndelungată.
Cu pârghie de comutare pentru funcţionare pe dreapta şi pe stânga.
Standard:
Außenvierkante nach DIN 3120-A 6,3 mit federnder Kugel, Innenvierkante nach DIN 3120.
DIN 3122-D 6,3
Material:
Oţel crom-vanadiu, cromat.
Adaptat pentru :
Chei tubulare acţionate manual.
Pătrat de antrenare: 1/4 inch
Lungimea totală: 115 mm
Număr de dinţi: 20

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare 1/4 inch

Lungimea totală 115 mm

Număr de dinţi 20

Unghi de lucru 18 grad

Material Oţel crom-vanadiu

Cu cap articulaţie nu

Cu cap pivotant nu
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cu extractor nu

Cu funcţie ciocan nu

Cu QuickRelease nu

Cap clichet detaşabil de mâner nu

mâner rotativ nu

Orificiu prindere la capătul mânerului nu
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