Fisd de date /% Hoffmann Group

(SCANGRIP'

Lampa de lucru cu LED si acumulator, Tip: 26

Date comanda

Numarul de comanda 081254 26
GTIN 5708997354414
Clasa articolului 08C
Descriere

Executie:

Reflector robust cu LED cu carcasa de aluminiu rezistenta la socuri si muchie de protectie din
cauciuc.

- Lumina slaba, cu putine umbre, fara efect de orbire si cu dezvoltare redusa de caldura.

- Putere ridicata de iluminare, consum redus de energie, durabilitate indelungata.

- Aprobate pentru utilizarea in aer liber si in zone umede.

Lampi de lucru NOVA cu maner integrat. LED ultraperformant de tip COB, in 5 trepte, cu functie
de dimare, rabatabil. Datorita sistemului Dual si reflectorului mobil cu acumulator, poate fi folosit
si drept cablu de alimentare. Afisare a nivelului de incarcare, afisare a timpului de functionare
ramas, dimabil in 5 trepte.

Functionare:

IP67: Protectie la scufundare ocazionala in apa si protectie la patrunderea de praf (etanseitate la
praf) precum si protectie completa la atingere.

Livrare:

Inclusiv incarcator.

Descriere tehnica

Flux luminos 400 - 4000 Im
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IP 67

Clasa de protectie IP
Alimentare cu energie
Durata de iluminare

Zona ATEX

Temperatura de culoare
Tensiunea acumulatorului
Tip acumulator

Capacitate acumulator
Numar de acumulatoare incluse
Lungimea totala

Inaltimea totald

Latimea totala

Valoare CRI

Greutate

Putere absorbita
Denumirea producatorului

Tip produs

Cu acumulator
1-14h
nu exista
6000 K
111V
Litiu-lon
4,4 Ah
1
235 mm
233 mm
88 mm
80
1780 ¢g
29 W
NOVA 3K C+R

Lampa de lucru

Accesorii

Acumulator Li-lon Capacitate acumulator 4400 mAh

081431 4400
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