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Cleşte de sertizare cu 4 pini SelectorCrimp, mâner din 2 componente, Tip: 3,3

Date comandă

Numărul de comandă 729525 3,3

GTIN 4049002111174

Clasa articolului 70N

Descriere

Execuţie:
Sertizare sigură datorită dispozitivului de blocare şi a închiderii sincron a pinilor de sertizare.
Aplicaţie:
Pentru contacte cu ştifturi şi bucşe strunjite cu geometrie de sertizare analog MIL.
Livrare:
Cleşte de sertizare cu 4 pini în ambalaj sistematizat.
Notă:
Alegerea cleştelui şi a contactului depinde de utilizarea respectivă. În funcţie de sistemul de
prindere există diverse contacte. Acestea sunt disponibile la cerere.
Pentru secţiunea conductorului: 0,14 - 3,3 mm2

Lungimea totală: 230 mm

Descriere tehnică

Pentru secţiunea conductorului 0,14 - 3,3 mm2

Lungimea totală 230 mm

Denumirea producătorului SelectorCrimp

Există dispozitiv de blocare forţată da

afişaj digital nu

Tip produs Cleşte de sertizare
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