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Cheie dinamometrică electronică, Momentul maxim: 20Nm

Date comandă

Numărul de comandă 655275 20

GTIN 4018754243693

Clasa articolului 63A

Descriere

Execuţie:
· Formă constructivă suplă şi compactă pentru momente de rotaţie mici de la 1 Nm.
· Operare simplă cu comandă printr-o singură tastă.
· 3 moduri de măsurare: Track, Peak Hold, îmbinare înşurubată cu evaluare.
· Funcţii suplimentare cu software-ul SENSOMASTER 4 (disponibil gratuit după

înregistrare la www.stahlwille.de/downloads):− Îmbinare înşurubată reglabilă −
Evaluarea înşurubării cu ajutorul LED-urilor colorate, buzzer-ului şi vibraţiilor − Interval
de calibrare reglabil − Cu funcţie de documentare

· Forma constructivă compactă permite lucrul chiar şi în spaţii înguste.
· Clichet de precizie încorporat fix (80 de dinţi) cu tehnologie QuickRelease.
· Afişaj sistematic.
· Interfaţă USB.
· Orice nivel de forţă.
· Funcţie integrată de reamintire automată a necesităţii de calibrare după numărul de

solicitări şi intervalul de timp.
Unităţi de măsură: cNm, Nm, lbfft, lbfin.
Standard:
Geprüft nach DIN EN ISO 6789.
Date de utilizare:
Legendă pentru desen și formulă:
l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotație specificat
Livrare:
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Inclusiv geantă de plastic rezistentă, cablu USB şi baterie (3,6 V / tip 14500) Cod 081560 Ref.
SL760.

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare 1/4 inch

Momentul maxim 20 Nm

Rezoluție 0,01 Nm

Greutate 145 g

Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±4 %

Intervalul momentului de torsiune 1 - 20 Nm

Intervalul momentului de torsiune 0,7 - 15 lbfft

Număr de baterii incluse 1

Cod produs baterii/acumulatoare conținute 081560 SL760

Intervalul momentului de torsiune 9 - 180 lbfin

Serie SENSOTORK® 701

Citire comutabilă cNm

Citire comutabilă Nm

Citire comutabilă lbfin

Citire comutabilă lbfft

Procedeu de măsurare Moment

Principiu de declanşare Motor vibrator

Standard DIN EN ISO 6789

Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil

Formă de conectare Pătrat de antrenare (clichet)

Afişaj digital

Lungimea totală L 210 mm

Setarea valorii de declanşare digital, reglabil

Feedback de indicare

Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] 160 mm

Calibrarea O3
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Direcția de strângere Strângere la dreapta şi la stânga

Certificat de verificare
Certificat de etalonare

al producătorului

Interfață Port USB

Datele pot fi protocolate da

Tehnică de măsurare electronic

Semnal de declanşare optic

Semnal de declanşare acustic

Semnal de declanşare tactil

Tip de baterii SL760

Alimentare cu energie Cu baterii

Tip produs Cheie dinamometrică

Servicii

Calibrare DAkkSCheie dinamometrică cu deschidere pe
ambele părți Moment de torsiune maxim 1000/2 Nm

020040 1000/2

CalibrareCheie dinamometrică cu deschidere pe ambele
părți Momentul maxim 400/2 Nm

020030 400/2

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii SL760 081560 SL760
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