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Disc de şlefuit cu straturi multiple (CER) Purple Grain Multi, ⌀ 125 mm,
Granulaţie: 36

Date comandă

Numărul de comandă 566356 36

GTIN 4027497569472

Clasa articolului 53L

Descriere

Execuţie:
Disc de rectificat cu 3 straturi, cu granulaţie ceramică (CER)şi suport filetat integrat M14.
Comportament agresiv de şlefuire al discului din fibră combinat cu silenţiozitate ridicată şi
cu avantajul durabilităţii discului de şlefuire în evantai.
Straturile inferioare se uzează uniform şi eliberează stratul de deasupra.
Aplicaţie:
Utilizare pe suprafeţe şi pe muchii.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului Purple Grain Multi

⌀ discurilor 115 mm

Granulaţie 36

Prescurtare pentru material abraziv Ceramică

Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %

Caracteristici nume produs ⌀ 125 mm

Filet M14

Disc purtător
Disc suport din ţesătură

din fibre de sticlă
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Optimizat pentru piesa de prelucrat Ceramică

Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX

Unghi de aşezare recomandat 5-15 grad

Viteză periferică maximă 80 m/s

Număr de poziţii 3

Tip produs Disc de şlefuire

Date utilizator

Se recomandă pentru Vc Cod ISO

Alu Mg indicat în anumite condiţii   

Oţel < 900 N/mm² recomandat   

Oţel < 1400 N/mm² recomandat   

Oţel < 55 HRC recomandat   

Oţel < 60 HRC recomandat   

Oţel < 67 HRC recomandat   

INOX recomandat   

Ti recomandat   

GG(G) recomandat   

CuZn indicat în anumite condiţii   

Uscat recomandat   
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