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Cleşte pentru instalatori cu acţionare rapidă a pârghiei, Lungimea totală:
260mm

Date comandă

Numărul de comandă 706340 260

GTIN 4000896188451

Clasa articolului 76B

Descriere

Execuţie:
Cu acţionare rapidă a pârghiei. Reglare fără să strângă, este posibilă acţionarea cu o singură
mână. Dantură călită suplimentar inductiv pentru o durabilitate ridicată şi contra direcţiei de
rotaţie a dinţilor deplasaţi pentru o fixare mai bună. Clichet exact datorită danturii de reglare
tăiate cu lase. Mânere acoperite prin imersare.
Standard:
DIN ISO 8976
Material:
Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă.

Descriere tehnică

Deschidere pentru ţevi 2 inch

Deschidere pentru hexagon 50 mm

Mâner îmbrăcat în plastic

Standard DIN ISO 8976

Model de călit inductiv

Material Oţel crom-vanadiu

Fără scântei nu

Tip produs
Cleşte pentru ţevi şi

cleşte pentru instalatori
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