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Cheie dinamometrică complet izolată cu adaptor cu clichet reversibil,
Momentul maxim: 50Nm

Date comandă

Numărul de comandă 657551 50

GTIN 4018754271900

Clasa articolului 63A

Descriere

Execuţie:
Cheie dinamometrică izolată complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Cheie dinamometrică robustă, compactă, cu un singur braţ, reglabilă anterior conform scalei
şi cu declanşare automată. Precizia este menţinută după sute de mii de strângeri, toate piesele
de uzură sunt din material de calitate iar rigla flexibilă este încărcată doar pentru scurt timp în
timpul lucrului. Cu adaptor cu clichet reversibil.
Unităţi de măsură: Nm, lbfft.
· Quickrelease. Adaptor cu clichet comutabil uşor de la funcţionarea pe stânga la

funcţionarea pe dreapta. Cu mecanism de blocare de siguranţă QuickRelease pentru
schimbarea rapidă a sculelor şi protecţie eficientă împotriva pierderii.

· Fără readucere la zero. Sistem de declanşare brevetat, fără uzură, cu riglă flexibilă. Nu
este necesară resetarea la »0« pentru
detensionarea arcurilor.

· Quickselect. Reglare rapidă QuickSelect a momentului de rotaţie şi inel gradat
suplimentar pentru ajustare fină

Avantaj:
Manşonul din plastic dublu izolat pentru lucrările sub tensiune nu implică doar precizia dovedită
STAHLWILLE. În spatele ei stă în acelaşi timp un concept unic şi revoluţionar în lume: cheia
dinamometrică permite utilizatorului reglarea şi calibrarea, de ex. cu instalaţia mecanică de
calibrare Cod 654240 Ref. 400, autonom. Este posibil chiar şi schimbarea clichetului, fără să fie
necesară din nou verificarea izolaţiei.
Funcţionare:
La atingerea valorii presetate, cheia este comutată pe „semnalizare” (sonoră și tactilă) și poate fi
utilizată din nou imediat.
Standard:
Geprüft nach DIN EN ISO 6789.
Notă:
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Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V. În zona de siguranţă se permite combinarea numai
a sculelor complet izolate.
Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente
în conformitate cu DIN EN ISO 6789.
Direcţia de strângere: Strângere la dreapta şi la stânga
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±3 %
Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului
Calibrarea: O1
Lungimea totală L: 390 mm
Intervalul momentului de torsiune: 10 - 50 Nm
Intervalul momentului de torsiune: 7 - 37 lbfft
Diviziunea scalei, 1 diviziune =: 0,25 Nm
Greutate: 1660 g
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [l2]: 28 mm

Descriere tehnică

Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±3 %

Adaptor pentru capul ataşabil 9×12 mm

Afişaj analog

Greutate 1660 g

Pătrat de antrenare 3/8 inch

Momentul maxim 50 Nm

Direcţia de strângere Strângere la dreapta şi la stânga

Diviziunea scalei, 1 diviziune = 0,25 Nm

Intervalul momentului de torsiune 10 - 50 Nm

Intervalul momentului de torsiune 7 - 37 lbfft

Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [l2] 28 mm

Lungimea totală L 390 mm

Citire comutabilă Nm

Citire comutabilă lbfft

Principiu de declanşare declanşare mecanică scurtă

Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil

Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] 336 mm

Standard DIN EN ISO 6789
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Feedback de declanşare

Setarea valorii de declanşare cu scală de reglare

Formă de conectare
pentru scule ataşabile în

locaş (prindere rectangulară)

Procedeu de măsurare Moment

Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] 308 mm

Calibrarea O1

Certificat de verificare
Certificat de etalonare

al producătorului

Datele pot fi protocolate nu

Tehnică de măsurare mecanic

Semnal de declanşare acustic

Semnal de declanşare tactil

Serie MANOSKOP® 730R VDE

Izolaţie electrică VDE 1000 V

Funcţie Slipper nu

Indicator mobil nu

Tip produs Cheie dinamometrică

Servicii

Calibrare DAkkSCheie dinamometrică Moment de torsiune
maxim 1000 Nm

020020 1000

CalibrareCheie dinamometrică Momentul maxim 400 Nm 020010 400
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