Fisd de date /b Hoffmann Group

Gratar de siguranta din lemn, cu peri, cu 1xtesitura si 2 profiluri oblice / laturi
late, Latime 100 cm, Lungimea gratarului: 200cm

Date comanda

Numarul de comanda 964875 200
GTIN

Clasa articolului 96C

Descriere

Executie:

Gratar de siguranta din lemn, din sipci stabile, striate, din lemn de fag, cu peri. Peri din nailon
negru extrem de rezistent. Conectarea stinghiilor cu cablu de otel inoxidabil, 3 mm grosime.
inchiderile si capacele de acoperire sunt din alama. Picioarele elastice cauciucate din NBR
impiedica alunecarea gratarului din lemn si asigura un confort ridicat la pasire. Perii asigura o
stabilitate mai mare si o curdtare optima, de pilda la incaltamintea profilata de protectie.
inaltime: cca 35 mm

greutate: cca 13,5 kg/m’

Standard: Testate la rezistenta la alunecare (R12) si la spatiul de deplasare (V10) de catre MPI -
Materialprifung und Entwicklung GmbH & Co. KG.

Profil oblic:

Tesitura suplimentara pelaturile late ale gratarului.

Tesitura:

Tesitura suplimentara pelaturile lungi ale gratarului in unghi de 45°.

Descriere tehnica

Greutate 31,5 kg
Lungimea gratarului 200 cm
Denumirea producatorului Gratar din lemn
Caracteristici nume produs Latime 100 cm
Latimea gratarului 100 cm

© Hoffmann GmbH Qualitatswerkzeuge 09.08.2023 22:25 1/2



Fisa de date /% Hoffmann Group

Tip produs Gratar din lemn
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