Fisd de date /b Hoffmann Group

HOLEX

Portscula pentru freza frontala Forma A, SK40 A =100, @ dornd1: 22mm

Date comanda

Numarul de comanda 301027 22
GTIN 4062406251925
Clasa articolului 32A
Descriere

Executie:

- Coada conica, cepul de prindere si suprafetele de contact ale mansonului sunt rectificate.
- Serie scurta.

- Suprafata de contact a mansonului marita.

- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

Toate cozile sablate fin cu perle de sticla.

Livrare:

Inclusiv surub de fixare a frezei.

Accesorii optionale:

Suruburi de tragere (tireta PS) Cod 308600 — 308806, chei de strangere pentru suruburi de
tragere Cod 308820 - 308835, cheie speciala Cod 309840. Suruburi de schimb pentru fixarea
frezei, Cod 309860; 309861.

Descriere tehnica

Lungime activa dimensiune A 100 mm
cheie speciala recomandata Cod 309840 22

@ dornului d, 22 mm
@ exterior D 48 mm
Surub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 2
309861
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Fisa de date /% Hoffmann Group

Lungimea dornului de frezare L, 19 mm

@ de prindere D, 22 mm

Suport SK40 A=100
Standard DIN 6357

Norma pentru suport ISO 7388-1

Forma ADB

Calitatea echilibrarii G la turatia G 6,3 la 15000 min”
Concentricitate <5um

Strategie de aschiere HPC

Tip produs Portscula pentru freza cu alezaj
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