Fisa de date /% Hoffmann Group

XDPT 120408 ER, HB7635, Tip: INOX

Date comanda

Numarul de comanda 212984 INOX
GTIN 4045197812698
Clasa articolului 21A
Descriere

Nota:

Valori de referintd pentrua. = 0,5 ... 1XD / apmax

Descriere tehnica

Cod ISO Placuta amovibila XDPT 120408 ER
Raza de programare la a, max 2,6 mm

Tip INOX

Raza la colt 0,8 mm
Categorie HB7635
Materialul sculei Carbura
Adancime maxima de aschiere a, yx 1,8 mm
Avans f, per dinte 1,07 mm
Numarul de schimbari / taisuri 4
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Fisa de date /% Hoffmann Group

Tip produs

Placuta amovibila pentru frezare

Date utilizator

INOX < 900 N/mm?
INOX > 900 N/mm?
Ti > 850 N/mm?

Umiditate maxima

Uscat

Se recomanda pentru V. Cod ISO
recomandat 150 m/min M
recomandat 110 m/min M
recomandat 45 m/min S

indicat in anumite conditii

recomandat
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