
Fişă de date

TextFlow 12

Pistol cu jet de aer, plastic, cu ţeavă montată fix, Lungimea ţevii de purjare:
90mm

Date comandă

Numărul de comandă 080250 90

GTIN 2050000970252

Clasa articolului 08A

Descriere

Execuţie:
Pistoale cu jet de aer reglabil continuu, cu greutate redusă, suspendare flexibilă şi manevrare
uşoară.
Aplicaţie:
Pentru creşterea performanţelor şi creşterea siguranţei instalaţiilor pneumatice industriale.
Livrare:
Inclus nipluri din oţel Cod 080290 Ref. 1/4.
Notă:
Seria CEJN 320 corespunde standardului european 7.6 (⌀ nominal 7,6 mm, profil
european) şi este compatibilă cu toate sistemele uzuale.

Descriere tehnică

Lungimea ţevii de purjare 90 mm

Valoare debit 500 l/min

Tip produs Pistol

Accesorii
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Fişă de date
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Element de protecţie, transparent, pentru pistolul cu jet de
aer ⌀ exterior 100 mm

080256 100

Set de duze pentru ţeavă şi pentru pistoale cu jet de aer
reglabil

080257

Set de suporturi magnetice Seria 080261

Niplu cu filet exteriorSet de 5 piese Racord filet exterior 1/4
inch

080290 1/4
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