Fisd de date /b Hoffmann Group

SOMT 09T304 TR, HB7515, Tip: ST1400

Date comanda

Numarul de comanda 215073 ST1400
GTIN 4045197554437
Clasa articolului 21A
Descriere

Executie:

Placute amovibile extrem de stabile conform normelor ISO, sinterizate cu mare precizie si
rectificate. Structura cu granulatie submicronica le confera tenacitate si rezistenta ridicata la
uzura.

Nota:

Valori de referinta pentru a. = 0,3xXD / @, max = 5 mm.

Raza la colt: 0,4 mm

Avans f, per dinte: 0,12 mm

Descriere tehnica

Avans f, per dinte 0,12 mm

Tip ST1400
Raza la colt 0,4 mm

Cod ISO Placuta amovibila SOMT 09T304 TR
Categorie HB7515
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Fisd de date /b Hoffmann Group

Materialul sculei

Numarul de schimbari / taisuri

Tip produs

Placuta amovibila pentru frezare

Date utilizator

Otel < 500 N/mm’
Otel < 750 N/mm?
Otel < 900 N/mm?’
Otel < 1100 N/mm?
Otel < 1400 N/mm?
INOX < 900 N/mm?
INOX > 900 N/mm?
GG(G)

Ulei

Umiditate maxima
Umiditate minima
Uscat

Aer

Se recomanda pentru
indicat in anumite conditii
indicat in anumite conditii
indicat in anumite conditii

recomandat
recomandat
indicat in anumite conditii
indicat in anumite conditii
indicat in anumite conditii
recomandat
indicat in anumite conditii
indicat in anumite conditii
recomandat

recomandat

V.
400 m/min
280 m/min
235 m/min
220 m/min
205 m/min
290 m/min
180 m/min
180 m/min

Cod ISO
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