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Yale

Set cu manometru GYA-63, Plaja de afisare: 0-1000bar

Date comanda

Numarul de comanda 086087 0-1000
GTIN 4025092156103
Clasa articolului o8Y
Descriere

Executie:

Setul este compus dintr-un bloc de conectare si manometrul recomandat amortizat cu glicerina.
Racord filetat pentru ulei 3/8-NPT interior / exterior. Date tehnice: @ 63 mm; clasa de calitate 1,6
%.

Toate componentele montate si anexate corespund seriei de norme metrice, ceea ce simplifica
in mod considerabil atat lucrdrile de montare si service, cat si achizitionarea pieselor de schimb.
Compatibilitate 100 % fata de toate sistemele hidraulice la 700 bari.

Aplicatie:

Setul cu manometru este recomandat pentru toate pompele manuale Cod 086050.

Nota:

Sistemele inchise sunt premontate din fabrica, umplute si dezaerate.

Descriere tehnica
Plaja de afisare a manometrului 0- 1000 bar
Tip produs Manometru hidraulic

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 28.02.2024 22:26 1/2



Fisa de date /% Hoffmann Group

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 28.02.2024 22:26 2/2



