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APEX 160404 PDFR, HB7510, Tip: ALU

Date comandă

Numărul de comandă 215720 ALU

GTIN 4045197410900

Clasa articolului 21A

Descriere

Notă:
Valorile de referinţă sunt valabile pentru frezele Cod 215705 până la 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7
mm.
Grosimea plăcii: 4,76 mm
Rază la colţ: 0,4 mm
Avans fz per dinte: 0,18 mm

Descriere tehnică

Tip ALU

Avans fz per dinte 0,18 mm

Rază la colţ 0,4 mm

Cod ISO Plăcuţă amovibilă APEX 160404 PDFR

Categorie HB7510

Materialul sculei Carbura

Grosimea plăcii 4,76 mm
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Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Date utilizator

Se recomandă pentru Vc Cod ISO

Alu Termo Pl recomandat 700 m/min N 

Aluminiu (cu aşchii
scurte)

recomandat 500 m/min N 

Alu > 10% Si recomandat 350 m/min N 

Umiditate maximă recomandat   

Uscat indicat în anumite condiţii   
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