
Fişă de date

TextFlow 12

RDNX 0702 MOEN pozitiv, HB7635, Tip: INOX

Date comandă

Numărul de comandă 212222 INOX

GTIN 4045197527219

Clasa articolului 21A

Descriere

Execuţie:
Toate plăcuţele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante
de 0° negativ, cât şi de 7° pozitiv.
Notă:
Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.

Descriere tehnică

Tip INOX

Cod ISO Plăcuţă amovibilă RDNX 0702 MOEN

Materialul sculei Carbură

Categorie HB7635

Avans fz per dinte 0,18 mm

Numărul de schimbări / tăişuri 1

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare
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Date utilizator

Se recomandă pentru Vc Cod ISO

INOX < 900 N/mm² recomandat 190 m/min M 

INOX > 900 N/mm² recomandat 120 m/min M 

Umiditate maximă recomandat   

Uscat indicat în anumite condiţii   
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