Fisd de date /b Hoffmann Group

Set de bare de strunjit din otel rapid HSS, pe stanga

Date comanda

Numarul de comanda 260335

GTIN 4045197653062
Clasa articolului 29W
Descriere tehnica

Placuta amovibila compatibila DC..0702..

Cod ISO Suport AHO0810H SDUCR/L07
Cod ISO Suport AH1012K SDUCR/L0O7
Cod ISO Suport AH1216M SDUCR/L0O7
Set de suruburi pentru placute amovibile 269028 7

@ minim al gaurii prealabile D, 12,5 mm

@ minim al gaurii prealabile D, 15,5 mm

@ minim al gaurii prealabile D, 19,5 mm
Inaltime de strangere L, 9mm
Tnél'gime de strangere L, 11 mm
inaltime de strangere L, 15 mm
Decalaj central L, 7 mm

Decalaj central L, 9 mm

Decalaj central L, 11 mm
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Lungime cap L,
Lungime cap L,
Lungime cap L,
Lungimea totala L
Lungimea totala L
Lungimea totala L
Latime gat L,
Latime gat L,
Latime gat L,
Adancime utila T
Adancime utila T
Adancime utila T
Standard

Tip de utilizare
Adancime de strunjire interioara pana la
Materialul sculei
Racire interioara

Tip produs

22 mm
28 mm
36 mm
100 mm
125 mm
150 mm
8 mm
10 mm
12 mm
5mm
5mm
5mm
Norma de fabricatie
pe stanga
5xD
HSS
da

Bara pentru strunjire interioara

Accesorii

Set de suruburi pentru placute amovibile Tip 7

Bara de strunjit din otel rapid HSS @ cozii / Marimea
placutei 1216/07 mm

Bara de strunijit din otel rapid HSS @ cozii / Marimea
placutei 8/07 mm

Bara de strunjit din otel rapid HSS @ cozii / Marimea
placutei 1012/07 mm

Bara de strunijit din otel rapid HSS @ cozii / Marimea
placutei 0810/07 mm

269028 7

260333 1216/07

260333 8/07

260333 1012/07

260333 0810/07
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