Fisd de date /b Hoffmann Group

CRG
Ulei de protectie 3-36, 500 ml, Tip:

Date comanda

Numarul de comanda 083025
GTIN 5412386006319
Clasa articolului 08E
Descriere

Executie:

Ulei de curatare si protectie pentru suprafete metalice. indeparteaza resturile de murdarie,
indeparteaza umiditatea si formeaza un strat de protectie subtire. Suprafetele rezultate sunt
uniform stralucitoare. Fara silicon, rasina si acizi. Aprobare pentru alimente NSF® H2.

Nota:

Volumul dozei 500 ml (+ 25 %).

Nu se livreaza in toate tarile. Nu este posibila livrarea expres. Produse cu fractiuni de gaz
carburant si care au astfel un continut foarte ridicat de substanta activa de cca. 95%. Se obtine
astfel putere maxima.

Executie: Doza de spray

Marcare substante periculoase: GHS02 Inflamabil

Clasa de risc: 2.1

Cap de pulverizare: Standard

Descriere tehnica
Cap de pulverizare Standard
Marcare substante periculoase GHSO02 Inflamabil
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Fisa de date /% Hoffmann Group

Culoarea

Numar ONU

Solubilitate in apa

Punct de fierbere

Clasa de risc

Punct de aprindere
Vascozitate dinamica
Temperatura de depozitare
Continut

Caracteristici nume produs

Executie

Tip produs

albastru-verde
UN1950
emulsifiabil
190-250°C
2.1
78 °C
3,9 mPas
15-50°C
0,51
500 ml ml
Doza de spray

Substanta de curatare a
sistemului / ulei de curatare
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