
Fişă de date

TextFlow 12

Lampă de suprafaţă cu LED, 230 V, Putere absorbită: 35W

Date comandă

Numărul de comandă 081268 35

GTIN 4003644005604

Clasa articolului 08B

Descriere

Execuţie:
Execuţie fără umbre şi antireflexie cu dispersie mare a luminii.
Lampă de lucru robustă cu părţi laterale cauciucate şi cinci unghiuri de înclinare în funcţie de
poziţionare (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Mâner integrat, comutator pornit / oprit pe partea posterioară.
Aprobată pentru utilizare constantă, precum şi pe şantiere de construcţii şi montaj conform BGI
608.
Funcţionare:
IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din
interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Descriere tehnică

Unghi reglabil de distribuţie a luminii 90 grad

Unghi reglabil de distribuţie a luminii 35 grad

Unghi reglabil de distribuţie a luminii 25 grad

Unghi reglabil de distribuţie a luminii 15 grad

Unghi reglabil de distribuţie a luminii 0 grad
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Putere absorbită 35 W

Greutate 2300 g

Flux luminos 3850 lm

Alimentare cu energie Alimentare la reţea

Clasă de protecţie IP IP 54

Tensiune nominală 230 V

Lungimea totală 273 mm

Lăţimea totală 256 mm

Înălţimea totală 163 mm

Lungimea cablului de conectare 3 m

Zonă ATEX Nicio zonă ATEX

Caracteristici nume produs 230 V

Tip produs Lampă de suprafaţă
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