Fisa de date /b Hoffmann Group

HOLEX

CCMW 09T304, BUX220, Modelul muchiilor aschietoare: M

Date comanda

Numarul de comanda
GTIN

Clasa articolului

265756 M
4045197818058
22|

Descriere

Executie:

- De unica folosinta.
- Cu un singur tais.
Nota:

La cerere se pot livra alte forme de placute amovibile, dimensiuni si raze la colt.

Categorie: BUX220

Modelul muchiilor aschietoare: M

Adancime de tdiere a,: 0,1 - 0,5 mm

Avans f: 0,1 - 0,2 mm/rot

Viteza de aschiere v, Aplicatie principala: 80 - 200 m/min

Descriere tehnica

Viteza de aschiere v, Aplicatie principala
Conditie de tdiere
Raza la colt

Adancime de taiere a,

80-200 m/min
continua
0,4 mm

0,1-0,5mm
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Modelul muchiilor aschietoare
Categorie

Avans f

Codificare finisare / degrosare
Materialul sculei

Cod ISO Placuta amovibila
Numarul de schimbari / taisuri
Caracteristici nume produs

Tip produs

M
BUX220
0,1-0,2 mm/rot
Finisare
CBN
CCMW 09T304
1
BUX220

Placuta amovibila pentru strunjire
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