Fisd de date /b Hoffmann Group

Ceas comparator digital Citire 0,01 mm, Domeniu de masurare: 12,5mm

Date comanda

Numarul de comanda 434020 12,5
GTIN 4059192014308
Clasa articolului 43A
Descriere

Executie:

Ceas comparator digital cu afisaj LCD foarte mare (12 mm), cu contrast puternic. Sistemul
Reference permite inceperea masuratorii imediat dupa pornire. Sistemul de masurare
REFERENCE salveaza si mentine pozitia zero setatd, chiar si dupa ce a fost pornit din nou. Functia
Lock previne erorile de mdsurare cauzate prin actionarea gresita a tastelor de comanda.
Functionare:

Aducere la zero a afisajului in orice pozitie, Preset (ajustare initiald), inversare a directiei de
masurare, Auto-Off (optional). Functie Lock: Blocarea tastaturii ca protectie impotriva actionarii
accidentale. IP52: Protectie la apa cu cadere oblica (picaturi de apd) de pana la 15° fata de pozitia
normala de exploatare si protectie la acumularile de praf din interior (protejat la praf) precum si
protectie completa la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii optionale:

Palpatoare de schimb si speciale Cod 434900; 434910; 434915. Cablu de date Cod 498940.

Descriere tehnica
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Grosime carcasa

@ tijei de fixare h6

Domeniu de masurare

Calibrarea

@ carcasa

Forta de masurare

Citire comutabila

Citire comutabila

Clasa de protectie IP

Numar de baterii incluse

Cod produs baterii/acumulatoare continute
Alimentare cu energie

Abatere la masurare E MPE (interval de masurare)
Standard

Citire comutabila

Interfata

Interfata

Interfata

Asigurare valoare masurata

28 mm
8 mm
12,5 mm
c1
60 mm
05-1N
0,0005 inch
0,01 mm
IP 52
1
081560 CR2032
Cu baterii
0,02 mm
Norma de fabricatie
mm /inch
Interfata RS232C
Interfata Digimatic
Interfata RS232C
MAHR Reference-Lock-System

Tehnica de masurare digital
Tip produs Ceas comparator
Servicii

CalibrareCeas comparator analogic 0,01 si digital 0,01 /
0,001 Domeniu de masurare maxim 12,5 mm

Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 si digital
0,01/0,001 Domeniu de masurare maxim 12,5 mm

023000 12,5

02301012,5

Accesorii
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Palpator din otel Tip 14/40

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare45° Lungime de
incastrare 50 mm

Palpator din otel Tip 16
Palpator din otel Tip 10
Palpator din otel Tip 11/15

Prelungitoare pentru palpatoare de masurare Lungime L
80 mm

Palpator din otel Tip 39
Palpator din carbura Tip 18/1

Prelungitoare pentru palpatoare de masurare Lungime L
40 mm

Palpator din otel Tip 18/3
Palpator din otel Tip 17
Palpator din otel Tip 18/1
Palpator din carbura Tip 10

Prelungitoare pentru palpatoare de masurare Lungime L
70 mm

Palpator din otel Tip 2
Palpator din carbura Tip 11
Palpator din carbura Tip 18/3
Palpator din carbura Tip 2
Palpator din otel Tip 18/4
Palpator din otel Tip 11/35
Palpator din otel Tip 28
Palpator din otel Tip 20
Palpator din carbura Tip 17
Palpator din otel Tip 12
Palpator din carbura Tip 18/5

Prelungitoare pentru palpatoare de masurare Lungime L
30 mm

434900 14/40

434917 50

434900 16
434900 10
434900 11/15

434920 80

434900 39
434910 18/1

434920 40

434900 18/3
43490017

434900 18/1
434910 10

43492070

434900 2
434910 11
434910 18/3
434910 2
434900 18/4
434900 11/35
434900 28
434900 20
43491017
43490012
434910 18/5

434920 30
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Celula buton / baterie speciala Tip de baterii CR2032
Palpator pivotant (orientabil)

Palpator din otel Tip 11/20

Palpator din otel Tip 14/20

Palpator din rubin Tip 2

Palpator din otel Tip 30/10

Palpator din otel Tip 11/25

Cablu de ridicat Lungime 500 mm

Palpator din otel Tip 29/10

Palpator din otel Tip 14/15

Cablu de conectaresimplex cu tasta pentru date Tip D2
Cablu de conectaresimplex cu tasta pentru date Tip USB2

Prelungitoare pentru palpatoare de masurare Lungime L
20 mm

Palpator din carbura Tip 16
Palpator din otel Tip 29/20

Prelungitoare pentru palpatoare de masurare Lungime L
10 mm

Multi-receptor / interfata pentru tastatura USB Tip
Palpator din otel Tip 18/5

Prelungitoare pentru palpatoare de masurare Lungime L
100 mm

Palpator din otel Tip 14

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare60° Lungime de
incastrare 50 mm

Cablu de conectaresimplex cu tasta pentru date Tip R2

Prelungitoare pentru palpatoare de masurare Lungime L
15 mm

Palpator din carbura Tip 18/6
Palpator din carbura Tip 14
Palpator din carbura Tip 18/4

081560 CR2032
434912
434900 11/20
434900 14/20
434915 2
434900 30/10
434900 11/25
434930 500
434900 29/10
434900 14/15
498940 D2
498940 USB2

434920 20

43491016
434900 29/20

434920 10

498975
434900 18/5

434920 100

434900 14

434918 50

498940 R2

43492015

434910 18/6
434910 14
434910 18/4
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Suport cotit pentru ceasuri comparatoare45° Lungime de
incastrare 25 mm

Emitator Tip S4E
Receptor / interfata pentru tastatura USB Tip
Palpator din otel Tip 15

Prelungitoare pentru palpatoare de masurare Lungime L
50 mm

Palpator din otel Tip 24

Prelungitoare pentru palpatoare de masurare Lungime L
60 mm

Palpator din otel Tip 11/30

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare60° Lungime de
incastrare 25 mm

Palpator din otel Tip 13

Palpator din otel Tip 14/30

Cablu de ridicat Lungime 140 mm
Palpator din otel Tip 18/6
Palpator din otel Tip 11

Palpator din carbura Tip 18/2

Prelungitoare pentru palpatoare de masurare Lungime L
90 mm

Palpator din otel Tip 18/2

434917 25

498966 S4E
498965
434900 15

434920 50

434900 24

434920 60

434900 11/30

434918 25

434900 13
434900 14/30
434930 140
434900 18/6
434900 11
434910 18/2

434920 90

434900 18/2
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