Fisd de date /b Hoffmann Group

= TESA

Ceas comparator digital Citire 0,01 mm, Domeniu de masurare: 25mm

Date comanda

Numarul de comanda 434270 25
GTIN 7630041111194
Clasa articolului 45A
Descriere

Executie:

Ceas comparator digital cu afisaj combinat de scara si cifre (inaltimea cifrelor 10 mm) precum si
repere indicatoare de toleranta mecanice. Cdmpul de afisare / de taste rotativ pana la 270°.
Functionare:

Mod de masurare ABS/REL. Afisaj grafic a valorilor limita introduse. Deconectare automats,
functie PRESET, iesire date, directie de numarare comutabila. Camp de taste blocabil.
Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii optionale:

Cablu de date Cod 498950, palpatoare de schimb si speciale Cod 434900; 434910.

Interfata: Interfata RS232C

Calibrarea: C1

Citire comutabila: 0,01 mm

Citire comutabila: 0,0005 inch

Eroare de toleranta: 0,02 mm

Forta de masurare: <2 N

@ tijei de fixare h6: 8 mm

@ carcasa: 57 mm
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Descriere tehnica

Calibrarea

Domeniu de masurare
@ tijei de fixare h6

@ carcasa

Forta de masurare
Grosime carcasa

Citire comutabila

Citire comutabila

Eroare de toleranta

Cod produs baterii/acumulatoare continute
Numar de baterii incluse
Alimentare cu energie
Standard

Citire comutabila
Interfata

Interfata

Tehnica de masurare

Tip produs

c1
25 mm
8 mm
57 mm
<2N
27 mm
0,0005 inch
0,01 mm
0,02 mm
081560 CR2032
1
Cu baterii
Norma de fabricatie
mm / inch
Interfata RS232C
Interfata RS232C
digital

Ceas comparator

Servicii

Calibrare Ceas comparator analogic 0,01 si digital 0,01 /
0,001 Domeniu de masurare maxim 30 mm

Semnatura inscriptionata cu laser Tip

Calibrare DAkkS Ceas comparator analogic 0,01 si digital
0,01 /0,001 Domeniu de masurare maxim 100 mm

Calibrare Ceas comparator analogic 0,01 si digital 0,01 /
0,001 Domeniu de masurare maxim 30 mm

Calibrare DAkkS Ceas comparator analogic 0,01 si digital
0,01 /0,001 Domeniu de masurare maxim 100 mm

01321030

018940

013250100

023000 30

023010 100
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Accesorii

Palpator din otel Tip 13
Palpator din carbura Tip 11

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de
incastrare 50 mm

Palpator din otel Tip 17
Palpator din otel Tip 18/6

Prelungitoare pentru palpatoare de masurare Lungime L
60 mm

Prelungitoare pentru palpatoare de masurare Lungime L
80 mm

Prelungitoare pentru palpatoare de masurare Lungime L
10 mm

Prelungitoare pentru palpatoare de masurare Lungime L
100 mm

Palpator din carbura Tip 10
Palpator din otel Tip 11/15
Palpator din otel Tip 14/30

Prelungitoare pentru palpatoare de masurare Lungime L
20 mm

Palpator din otel Tip 18/3
Cablu de conectare Duplex Tip 2

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de
incastrare 50 mm

Prelungitoare pentru palpatoare de masurare Lungime L
50 mm

Palpator din otel Tip 11/25

Prelungitoare pentru palpatoare de masurare Lungime L
90 mm

Palpator din otel Tip 11/20
Palpator din carbura Tip 16

434900 13
434910 11

434918 50

434900 17
434900 18/6

434920 60

434920 80

434920 10

434920100

434910 10
434900 11/15
434900 14/30

434920 20

434900 18/3
498950 2

434917 50

434920 50

434900 11/25

434920 90

434900 11/20
43491016
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Palpator din carbura Tip 18/5
Palpator din otel Tip 11/30
Palpator din carbura Tip 17
Palpator din otel Tip 20
Palpator din otel Tip 14/20
Palpator din otel Tip 29/20
Palpator pivotant (orientabil)
Palpator din carbura Tip 18/2
Palpator din otel Tip 18/4
Palpator din carbura Tip 18/1
Palpator din otel Tip 14/40
Palpator din otel Tip 11
Palpator din otel Tip 18/1
Palpator din otel Tip 14/15
Palpator din carbura Tip 18/3
Palpator din otel Tip 24
Palpator din otel Tip 11/35
Palpator din otel Tip 18/5

Prelungitoare pentru palpatoare de masurare Lungime L

40 mm
Palpator din otel Tip 10
Palpator din otel Tip 28

Prelungitoare pentru palpatoare de masurare Lungime L

70 mm

Palpator din carbura Tip 2

Prelungitoare pentru palpatoare de masurare Lungime L

15 mm

Palpator din otel Tip 14

Celula buton / baterie speciala Tip de baterii CR2032

Palpator din otel Tip 15

434910 18/5
434900 11/30
43491017
434900 20
434900 14/20
434900 29/20
434912
434910 18/2
434900 18/4
434910 18/1
434900 14/40
434900 11
434900 18/1
434900 14/15
434910 18/3
434900 24
434900 11/35
434900 18/5

434920 40

434900 10
434900 28

43492070

434910 2

43492015

434900 14

081560 CR2032

434900 15
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Palpator din otel Tip 2

Prelungitoare pentru palpatoare de masurare Lungime L
30 mm

Palpator din otel Tip 39

Palpator din carbura Tip 18/4
Palpator din otel Tip 29/10

Palpator din otel Tip 18/2

Cablu de conectare Duplex Tip USB2
Palpator din carbura Tip 14

Palpator din otel Tip 30/10

Palpator din otel Tip 16

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de
incastrare 25 mm

Palpator din carbura Tip 18/6
Palpator din rubin Tip 2
Palpator din otel Tip 12

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de
incastrare 25 mm

434900 2

434920 30

434900 39
434910 18/4
434900 29/10
434900 18/2
498950 USB2
434910 14
434900 30/10
434900 16

434917 25

434910 18/6
434915 2
434900 12

434918 25
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