Fisd de date /b Hoffmann Group

Weidmiiller 3£
Dispozitiv de verif. a tensiunii VT CTB

Date comanda

Numarul de comanda 665133
GTIN 4032248405855
Clasa articolului 73H
Descriere

Executie:

Carcasa robusta cu clema metalica si ac de strapuns.

- Tensiune nominala 3 - 48 V CA/CC.

- Afisarea fiecarei trepte 5V; 12V; 24V; 48V.

- Functie de diapozitive cu varful de masurare pentru masuratorile prin izolatia cablurilor.
- Afisare polaritate.

Mecanism de alunecare pentru fixarea acului de strapuns pe cablu.

Avantaj:

Nu este necesara dezizolarea cablului pentru verificare.

Functionare:

IP40: Protectie la introducerea de corpuri straine cu @ > 1 mm, a se feri insa de scule si de sarme;
nu prezinta niciun fel de protectie la apa.

Aplicatie:

Pentru automobile, camioane si biciclete electrice.

Standard:

DINEN 61010-1; DIN EN 61326.

Descriere tehnica

Afisaj LED
Temperatura de lucru -10-50°C
Verificare a continuitatii circuitelor nu
Interval de frecvente 0-65Hz
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Tensiune nominala
Clasa de protectie IP
Standard

Standard

Greutate

Lungimea cablului
Timp de raspuns
Curent de incercare
Durata pornire

Pauza de odihna
Umiditate

Grad de murdarire
Alimentare cu energie
Denumirea producatorului
Lungimea totala

Zona de incercare

Tip produs

AC/DC5-48V
IP 40
DINEN 61010-1
DIN EN 61326
509
100 cm
<0,3s
<0mA
10s
240s
rF max. 85 %
2
Alimentare la retea
VT CTB
137 mm
3-48V

Dispozitiv de verificare a tensiunii
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