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Ay
Portbac pentru elemente de prindere, pentru T-Rex / Centro Gripp oscilant,
Pentru tip: 125

Date comanda

Numarul de comanda 361207 125
GTIN 4250364401678
Clasa articolului 34A
Descriere

Aplicatie:

Portbacurile fixeaza elementele de prindere standard Cod 361238; 361240; 361245; 361250
(nu sunt recomandate pentru setul de elemente de prindere universale Cod 361345 Ref. 125 si
Cod 361350 Ref. 125). Bac mobil oscilant pentru alinierea suprafetelor de prindere care nu sunt
paralele. Elementele de prindere se pot insuruba variabil pe matrita cu gauri pentru a prinde
strans diverse geometrii.

Adaptat pentru :

Bacuri mobile pentru T-Rex Cod 361202 si Centro Grip 361180.

Descriere tehnica

Pentru tip 125
Latimea bacurilor b 165 mm

C 12 mm

G 43,5 mm
Inaltimea bacului h 16 mm
Lungimea bacului | 79 mm
Gama de prindere maxima material rotund 226 /250 mm
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Gama de prindere minima material rotund 80/80 mm
Gama de prindere maxima material patrat 185/247 mm
Gama de prindere minima material patrat 26 /27 mm
Recomandat pentru codul de culoare Centro Gripp
Recomandat pentru codul de culoare T-Rex

Tip produs Bacuri de menghina
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