
Fişă de date

TextFlow 12

Dispozitiv de verificare a tensiunii fără contact

Date comandă

Numărul de comandă 473011

GTIN 4045197838742

Clasa articolului 42I

Descriere

Execuţie:
Carcasă compactă din plastic, din două componente, cu lanternă LED integrată, de buzunar. Vârf
cu semnalare optică a tensiunii, alternarea culorii (de la verde la roşu) şi semnal acustic. Uşor de
transportat, încape în orice buzunar.
Iluminare suplimentară a punctelor de măsurare şi mod 12 V pentru tensiuni scăzute.
Funcţionare:
IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la
praf) precum şi protecţie completă la atingere.
Aplicaţie:
Detectarea fără contact a cablurilor aflate sub tensiune, de ex. la cabluri, prize, doze de legătură
etc.
Standard:
IEC/EN 61010-1.
Livrare:
Inclusiv 2 baterii Cod 081551 Ref. LR3.

Descriere tehnică

Categorie de supratensiune CAT IV / 1000 V

Clasă de protecţie IP IP 67

Interval de afişare CA 12 - 1000 V

Număr de baterii incluse 2

Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR3

Alimentare cu energie Cu baterii
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Tip produs Dispozitiv de verificare a tensiunii

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internaţională LR3 081561 LR3
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