Fisa de date /b Hoffmann Group

Subler, Domeniu de masurare: 150mm

Date comanda

Numarul de comanda 410250 150
GTIN 4059192001506
Clasa articolului 43A
Descriere

Executie:

Partile de citire sunt cromate mat, antireflexie.

Gradatii fine, contrast puternic.

Surub de blocare a vernierului.

Suprafete de masurare lepuite fin.

Accesorii optionale:

Tabel filetat cod 412180 pentru subler spate.

Descriere tehnica

Lungimea ciocului 40 mm
Domeniu de masurare 0-150 mm
Calibrarea A1l
Ambalaj Husa
Citire 0,05 mm
Gradatie 1/20 mm
Gradatie 1/128 inch
Citire comutabila mm / inch
Standard ISO 13385

Tija de adancime

dreptunghiular - 3,7x1,3

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 28.02.2024 22:31

1/2



Fisa de date /b Hoffmann Group

Tija adancime existenta
Abatere de masurare E MPE
Blocare

Tehnica de masurare
Material

Toate componentele

Tip produs

da
+0,05 mm
Surub de blocare superior
analogic
Otel inoxidabil, INOX
calit

Subler universal

Servicii

Calibrare DAkkSSublere / Sublere de adancime Domeniu

de masurare maxim 200 mm 2T A0
Caullbrare$uble.re / sublere de adancime Domeniu de 021000 200
masurare maxim 200 mm

Accesorii

Husa din piele sintetica pentru sublerul cu vernier 412500
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