Fisd de date /b Hoffmann Group

Mitutoyo
Ceas comparator cu levier, lungime tija palpatoare 17,4 mm, Interval de
masurare pe fiecare sens / @ carcasa: 0,4/40mm

Date comanda

Numarul de comanda 436261 0,4/40
GTIN 4946368675688
Clasa articolului 44A
Descriere

Executie:

Ceasuri comparatoare cu levier de inalta precizie cu mecanism de masurare montat cu rubine, cu
executie robusta, ergonomica. Carcasa si prisme de sustinere in coada de randunica monobloc,
ceea ce confera rigiditate la fixare. Protectie contra coroziunii datorita cromdrii mate a carcasei.
Cu citire 1/100.

Mitutoyo — mecanism de masurare montat cu piatra pretioasa, cu bila de masurare din carbura.
Insensibil la campurile magnetice.

Aplicatie:

Comparator de precizie pentru verificarea abaterii de la dimensiunea nominala pentru testarea
concentricitatii, masuratori interioare, verificarea paralelismului si planeitatii, precum si pentru
reglarea pieselor de prelucrat.

Livrare:

Cu tija de strangere @ 8 mm.

Accesorii optionale:

Suport patrat Cod 436510, suport de centrare Cod 436512, stand de masurare cu articulatie Cod
359680.

Piese de schimb:

Palpatorul de schimb cu bila din carbura sau din rubin se livreaza la cerere.

Nota:
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Informatii suplimentare DIN 2270: Citire 0,01 — Interval de abatere 10 um, interval total de

abatere 13 um, eroare de histerezis 3 pm.

Descriere tehnica

Citire 0,01 mm
Domeniu de masurare per directie 0,4 mm

@ tijei de fixare h6 8 mm

Forta de masurare 0,3N

@& sfera mdsurare 2 mm

@ carcasa 40 mm

Plaja de pivotare 2x110 grad
Lungime brat palpator 17,4 mm
Standard DIN 2270
Tehnica de masurare analogic
Ambalaj Cutie stabila
Calibrarea c5

Tip produs Ceas comparator cu levier
Servicii

CalibrareComparator cu levier Tip ANALOG 023330 ANALOG
Calibrare DAkkSComparator cu levier Tip ANALOG 023340 ANALOG
Accesorii

Suport de centrare Tip 436512
Stand de masurare articulat Raza de actiune 120 mm 359680 120
Suport patrat pentru comparatoare mici 436510
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