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B KOMET
Cap de alezaj fin MicroKom® BluFlex® 2

Date comanda

Numarul de comanda 238392
GTIN 4047109280205
Clasa articolului 27G
Descriere

Executie:

- Domeniu de liniaritate: -0,2 pana la +4,4 mm (-0.0079 pana la 0.1732 inch) in medie.

- Rezolutie de afisare precisa in p: 0,001 mm in medie.

- Cu cheia cu locas hexagonal, capul de reglare fina poate fi ajustat radial si prins.

- Afisaj OLED modern, cu contrast puternic, direct pe capul de reglare fina.

- Afisajul se poate roti la 180°.

- Operare simpla direct pe ecranul tactil.

- Interfata Bluetooth® Low Energy suplimentara pentru afisarea simpla pe un smartphone
uzual cu sistem de operare incepand cu Android™ sau 10S 7.

- Turatii mai mari datorita compensarii integrate a dezechilibrarii pieselor.

- Reglarea foarte fina permite aschierea precisa.

- Sistem de masurare a cursei absolute - la fiecare cuplare se indica pozitia absoluta si
relativa a cursorului.

- Interfata ABS® universala.

- Bateria se poate inlocui usor.

- Compatibilitate 1:1 cu posibilitatile de variatie ale sistemului anterior.

Racire interioara: da

@ arborelui: 6 - 125 mm

Descriere tehnica
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@ arborelui 6-125mm
Coada tip ABS
Racire interioara da

Tip produs Scula de alezat
Accesorii

Punte pentru MicroKom® hi.flex si MicroKom BluFlex® 2 &

arborelui 120-155 mm 238395 120-155
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