Fisa de date Ao Hoffmann Group

Bancuri de lucru pentru microscoape, Latimexadancime: 1500X700 mm

Date comanda

Numarul de comanda 491914 1500X700
GTIN 4045197488633
Clasa articolului 41M
Descriere

Executie:

Corp din tabla de otel sudata cu blat de lucru rotunijit la un capdt din Beolin, margini din grafit de
3 mm grosime. Cu raft practic din tabla de otel. Dotat cu sistem de inchidere GARANT.
Adaptat pentru:

Microscoape video GARANT cu interval de masurare max. X =200/Y = 100.
Echipare:

Inaltime frontala a sertarului (stanga): 60; 300; 300 mm

Culoare:

Corp din aluminiu alb RAL 9006, sertare din otel albastru RAL 5011.

Inaltime banc de lucru: 840 mm

Capacitate portanta per sertar / raft culisant: 100 kg

Grosimea placii: 50 mm

Deschiderea sertarului: 90 %

Hoffmann Intervale intre panourile perforate: 9x9

Incuietoare cilindrica: Element modular de insertie

Latime utila sertare: 490 mm

Adancime utila sertare: 520 mm

Forta portanta distribuita pe suprafata: 1000 kg

Greutate: 124 kg
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Descriere tehnica

Forta portanta distribuita pe suprafata 1000 kg
Latime utila sertare 490 mm
Sistem electronic de inchidere — convertibil da
Greutate 124 kg
Adancime utila sertare 520 mm
Numar de sertare 3
inaltime banc de lucru 840 mm
Capacitate portanta per sertar / raft culisant 100 kg
Grosimea placii 50 mm
Deschiderea sertarului 90 %
Hoffmann Intervale intre panourile perforate 9x9
Incuietoare cilindrica Element modular de insertie
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