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Clichet reversibil, 1/4 inch, Tip:
oW

Date comanda

Numarul de comanda 632000
GTIN 4018754177738
Clasa articolului 63A
Descriere

Executie:

Materialul ales si forjarea speciala garanteaza functionare optima si durabilitate indelungata.
Cu parghie de comutare pentru functionare pe dreapta si pe stanga.

Standard:

AuB3envierkante nach DIN 3120-A 6,3 mit federnder Kugel, Innenvierkante nach DIN 3120.
DIN 3122-D 6,3

Material:

Otel aliat cu crom, cromat.

Adaptat pentru:

Chei tubulare actionate manual.

Patrat de antrenare: 1/4 inch

Lungimea totala: 117 mm

Numar de dinti: 22

Descriere tehnica

Patrat de antrenare 1/4 inch
Standard DIN 3122
Standard DIN 3120
Lungimea totala 117 mm
Numar de dinti 22

Unghi de lucru 16,4 grad
Material Otel aliat cu crom
Suprafata cromat
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Accesorii

Set piese de schimb 1/4 inch, include placa de acoperire 632250
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