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{SCANGRIP’

VoA Y CanA

Reflector tip bagheta cu LED si cu acumulator, Lungimea totala: 310mm

TR

Date comanda

Numarul de comanda 081539310
GTIN 5708997356128
Clasa articolului 08C
Descriere

Executie:

Lampa 3 in 1 pliabila, extrem de supla si compacta. Permite inspectia si iluminarea in locurile
greu accesibile si inguste. Pliabila complet, in format de buzunar, lampa functioneaza ca o
lanterna traditionala. Spot suplimentar si doua trepte de lumina (50 sau 100%). Magnet puternic
integrat si carlig.

Functionare:

IP30: Protectie la introducerea de corpuri strdine cu @ > 2,5 mm, a se feri insa de scule si de
sarme; nu prezinta niciun fel de protectie la apa.

Livrare:

Fara alimentator. Un cablu de incarcare este inclus in setul de livrare.

Descriere tehnica

Denumirea producatorului SLIM

Flux luminos treapta 2 250 Im
O cap 17 mm
Greutate 2289
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Durata de iluminare

Flux luminos

Clasa de protectie IP

Durata de iluminare treapta 2
Numar de acumulatoare incluse
Lungimea totala

Tip acumulator

Alimentare cu energie

Tip produs

25h
500 Im

IP 30

5h
1
310 mm
Litiu-lon
Acumulator litiu-ion

Lanterna de buzunar

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge

28.02.2024 22:35 2/2



