Fisa de date /b Hoffmann Group

A7STAHLWILLE )"
Cheie tip piciorul cocosului Forma inelara deschisa, Deschiderea cheii: 177mm

Date comanda

Numarul de comanda 61292017
GTIN 4018754003396
Clasa articolului 63A
Descriere

Executie:

Forjata in matritda, cap patrat pentru cuplarea sculelor de actionare precum clicheti, extensii etc.
Aplicatie:

Datorita posibilitatii de a utiliza diferite scule de actionare, se pot monta si demonta chiar si
suruburile aflate in locuri greu accesibile.

Material:

Otel aliat cu crom, cromata; suprafata cu muchii rotunde (fara muchii ascutite).

Nota:

Sculele de actionare compatibile sunt prezentate la Cod 632000 - 641350 si 655230 — 657766.

Descriere tehnica

Patrat de antrenare 3/8inch
Deschiderea cheii 17 mm
Grosime cap h 17,5 mm
Latime cap b 27,3 mm
Lungime L 39,2 mm

forma, parte antrenanta Forma inelara, deschisa
Material Otel aliat cu crom
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Suprafata cromat
Tip produs Bit de cheie tubulara
Accesorii

Maner tip T, 3/8 inch Lungimea totala 165 mm
Prelungitor 3/8 inchflexibil Lungimea totala 194 mm
Prelungitor 3/8 inchQuickRelease Lungimea totala 240 mm

Maner tip T, 3/8 inchQuickRelease Lungimea totala 165
mm

Maner tip T, 3/8 inch Lungimea totala 200 mm

Clichet de precizie reversibil, 3/8 inch cu extractor si maner
rotativ

Maner tip T, 3/8 inch Lungimea totala 200 mm

|ll

Clichet de precizie ,Zyklop Meta
inch cu extractor

cu patrat introdus, 3/8

Prelungitor 3/8 inch Lungimea totala 75 mm
Articulatie cardanica 3/8 inchQuickRelease Tip 3/8
Prelungitor 3/8 inch Lungimea totala 125 mm
Maner articulat, 3/8 inch

Clichet reversibil, 3/8 inch cu extractor Tip 3/8

Clichet de precizie ,Zyklop Speed” reversibil, 3/8 inch cu
cap pivotant si extractor

Prelungitor 3/8 inch Lungimea totala 75 mm
Extensie speciala 3/8 inch

Prelungitor 3/8 inch Lungimea totala 125 mm
Prelungitor 3/8 inch Lungimea totald 125 mm
Prelungitor 3/8 inch Lungimea totala 40 mm
Prelungitor 3/8 inch Lungimea totala 75 mm

Clichet reversibil, 3/8 inch cu extractor Tip

635700 165
635600 194
635645 240

635750 165

635729 200

635220

635720 200

635290

63542975
636250 3/8
635429 125
636000
635090 3/8

635190

635400 75
612950
635400 125
635420 125
635420 40
63542075
635025
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Articulatie cardanica 3/8 inch Tip 3/8

Clichet cu patrat introdus, 3/8 inch cu maner scurt
Prelungitor 3/8 inchQuickRelease Lungimea totala 160 mm
Articulatie cardanica, 3/8 inch Tip 3/8

Prelungitor 3/8 inch Lungimea totala 240 mm

Prelungitor 3/8 inch Lungimea totala 240 mm

Prelungitor 3/8 inch Lungimea totala 40 mm

Clichet articulat, 3/8 inch cu extractor

Prelungitor 3/8 inchQuickRelease Lungimea totala 75 mm

|ll

Clichet de precizie ,Zyklop Meta
extractor

reversibil, 3/8 inch cu

Prelungitor 3/8 inch Lungimea totala 160 mm

Articulatie cardanica 3/8 inch Tip 3/8

636200 3/8
635900
635645 160
636220 3/8
635400 240
635429 240
635400 40
635335
635645 75

635295

635400 160
636229 3/8
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