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Disc granulat din carbură, ⌀ discurilor: 115mm

Date comandă

Numărul de comandă 569610 115

GTIN 4027497070534

Clasa articolului 53L

Descriere

Execuţie:
Disc din oţel cu granule din carbură lipite. Durabilitate foarte lungă şi rată de îndepărtare
extrem de mare; granulaţie medie.
Aplicaţie:
Şlefuirea, îndreptarea, ajustarea fibrei de sticla, gresiei calcaroase, plăcilor de ipsos, betonului
poros, cauciucului. Netezirea reziduurilor depuse pe cofraj.
Notă:
A nu se utiliza pe metale. A se lucra cu o forţă de presiune redusă. A se evita o solicitare
percutantă. Turaţie maximă 63 m/s (10500 min-1.)

Descriere tehnică

⌀ găurii 22,23 mm

Turaţie maximă 10500 min-1

⌀ discurilor 115 mm

Material abraziv Granule HM

Descrierea formei oblic
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Disc purtător Disc din oţel

Optimizat pentru piesa de prelucrat Plăci din ipsos armat cu fibre

Optimizat pentru piesa de prelucrat Piatră

Optimizat pentru piesa de prelucrat Cauciuc

Optimizat pentru piesa de prelucrat Plastic armat cu fibre

Maşină acţionată Polizoare unghiulare

Viteză periferică maximă 63 m/s

Tip produs Disc de debitat
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