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Garant crio
Lampa cu LED pentru dulap mobil pentru scule inclusiv coloane de sustinere,
Tip: 20
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Date comanda
Numarul de comanda 914871 20
GTIN 4045197893741
Clasa articolului o9GT
Descriere

Executie:

Unitate de iluminare completa cu corp de iluminat, cablu de conectare si brate de sustinere
pentru montare pe coloanele de sustinere ale dulapului mobil pentru scule si ale bancului de
lucru cu roti. Un brat de sustinere cu strapungere pentru trecerea cablului prin coloanele de
sustinere. Tehnologie LED fara intretinere, cu durata indelungata de utilizare. Corpul de iluminat
eficient din punct de vedere energetic este deosebit de omogen, fara efect de orbire si clipire, cu
o culoare alba, neutra, a culorii si o temperatura a luminii de 4000 K.

Corpul de iluminat contine lampi cu LED incorporate. LED-urile nu pot fi schimbate in lampa.
Adaptat pentru:

Cod 914520, 914524, 914540, 914550.

Livrare:

Lampa cu LED inclusiv alimentator, cu stecar Wieland pentru conectarea la prelungitor cu cablu,
2 brate de sustinere.

Nota:

Comandati si prelungitorul pentru cablu Cod 914890 Ref. DE pentru conexiunea la curent.
Putere absorbita: 20 W

Flux luminos: 1700 Im

Lungimea corpului lampii: 625 mm

Latimea corpului lampii: 123 mm
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inaltimea corpului [ampii: 33 mm
Cursa bratului de sustinere: 350 mm

Descriere tehnica

Alimentare cu energie
Lungimea corpului lampii
Flux luminos

inaltimea corpului lampii
Latimea corpului lampii
Putere absorbita

Cursa bratului de sustinere
Serie

Zona ATEX

Tensiune nominala

Tip stecar intrare

Cu alimentare de la retea
625 mm
1700 Im
33 mm
123 mm

20W
350 mm
ToolCar
nu exista
250V
Sistem fixare GST

Tip produs Unitate de iluminare
Accesorii

950 914840 950
Lampa cu LED pentru dulap mobil pentru scule fara 914870 20

coloane de sustinere Tip 20
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