Fisd de date /b Hoffmann Group

Set de clesti de precizie pentru inele de siguranta pentru inele interioare si
exterioare, Numar de clesti: 8

Date comanda

Numarul de comanda 700155 8
GTIN 4003773050131
Clasa articolului 73F
Descriere

Executie:

Parte forjata a manerului si a articulatiei, varfuri din otel special, executate foarte precis,
incastrate in corpul clestelui. Cleste negru, cap slefuit, manere imbracate in plastic.
Articulatia clestelui pentru inel exterior prezinta un arc de deschidere integrat.
Avantaj:

Varfuri incastrate care suporta sarcini mari la utilizarea de lunga durata, durabilitate de pana la 10
ori mai mare decat a varfurilor insurubate.

Standard:

DIN 5256 C und D — fiir Innensicherungsringe.

DIN 5254 A und B — fiir Au3ensicherungsringe.

Livrare:

Cate 1 cleste pentru inele de siguranta Cod 719790 Ref. J1;J2; J11; J21.

Cate 1 cleste pentru inele de siguranta Cod 719890 Ref. A1; A2; A11; A21.

Nota:

Sortiment fara valiza, consultati Cod. 700156 ref. 8

Descriere tehnica
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Fisd de date /b Hoffmann Group

Pentru @ inelului exterior de siguranta

Lungimea totala maxima a clestilor pentru inele de
siguranta exterioare

@ varfului clestelui pentru inele de siguranta interioare

Lungimea totala maxima a clestilor pentru inele de
siguranta interioare

@ varfului clestelui pentru inele de siguranta exterioare
Numar de clesti

Pentru & inelului interior de siguranta

Utilizare clesti pentru inele de siguranta

Utilizare clesti pentru inele de siguranta

Utilizare clesti pentru inele de siguranta

Utilizare clesti pentru inele de siguranta

10 -25; 19 -60 mm
130; 140; 175; 185 mm
1,25; 1,8 mm
130; 140; 170; 180 mm

1,25; 1,8 mm
8
12 -25; 19 -60 mm
Inel exterior drept
Inel interior cotit
Inel interior drept

Inel exterior cotit

Pastrare in Cutie din plastic
Standard DIN 5254 Asi B
Standard DIN 5256 Csi D

Tip produs Cleste pentru inele de siguranta
Accesorii

Cleste de precizie pentru inele de siguranta Tip J11
Cleste de precizie pentru inele de siguranta Tip A11
Cleste de precizie pentru inele de siguranta Tip J2
Cleste de precizie pentru inele de siguranta Tip A21
Cleste de precizie pentru inele de siguranta Tip J1
Cleste de precizie pentru inele de siguranta Tip A1
Cleste de precizie pentru inele de siguranta Tip A2

Cleste de precizie pentru inele de siguranta Tip J21

719790 J11
719890 A11
719790 J2
719890 A21
719790 )1
719890 A1
719890 A2
719790 J21
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