Fisd de date /b Hoffmann Group

Set de clesti de precizie pentru inele de siguranta, 4 buc. pentru inele
exterioare, Numar de clesti: 4

Date comanda

Numarul de comanda 700142 4
GTIN 4045197524867
Clasa articolului 71A
Descriere

Executie:

Parte forjata a manerului si a articulatiei, varfuri din otel special, executate foarte precis;
incastrate in corpul clestelui. Cleste negru, cap slefuit, manere imbracate in plastic.
Articulatie cu arc de deschidere integrat.

Avantaj:

Varfuri incastrate care suporta sarcini mari la utilizarea de lunga durata, durabilitate de pana la 10
ori mai mare decat a varfurilor insurubate.

Standard:

DIN 5254 A — fiir AuBBensicherungsringe.

Livrare:

Cate 1 cleste pentru inele de siguranta Cod 719870 Ref. AO; A1; A2; A3.

Utilizare clesti pentru inele de siguranta: Inel exterior drept

Pentru @ inelului exterior de siguranta: 3 - 10; 10 - 25; 19 — 60; 40 - 100 mm

@ varfuri: 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm

Lungimea totala maxima: 140; 140; 185; 230 mm

Descriere tehnica
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Numar de clesti

@ varfuri

Lungimea totala maxima

Pentru @ inelului exterior de siguranta
Utilizare clesti pentru inele de siguranta
Standard

Tip produs

4
0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm
140; 140; 185; 230 mm
3-10;10-25;19-60;40 - 100 mm
Inel exterior drept
DIN 5254 A

Cleste pentru inele de siguranta

Accesorii

Cleste de precizie pentru inele de siguranta Tip A3
Cleste de precizie pentru inele de siguranta Tip A1
Cleste de precizie pentru inele de siguranta Tip AO

Cleste de precizie pentru inele de siguranta Tip A2

719870 A3
719870 A1
719870 AO
719870 A2
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