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Set de cleşti pentru inele de siguranţă, 4 buc. pentru inele exterioare, Număr
de cleşti: 4

Date comandă

Numărul de comandă 700145 4

GTIN 4045197492746

Clasa articolului 72A

Descriere

Execuţie:
Dintr-o bucată forjată în matriţă, mânere îmbrăcate în plastic.
Standard:
DIN 5254 A − gerade Backen, für Außensicherungsringe.
Livrare:
Câte 1 cleşte pentru inele de siguranţă Cod 719905 Ref. A0; A1; A2; A3.
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă: Inel exterior drept
Pentru ⌀ inelului exterior de siguranţă: 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm
⌀ vârfuri: 0,9; 1,3; 1,8; 2,3 mm
Lungimea totală maximă: 135; 135; 180; 225 mm

Descriere tehnică

Număr de cleşti 4

⌀ vârfuri 0,9; 1,3; 1,8; 2,3 mm

Pentru ⌀ inelului exterior de siguranţă 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm
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Lungimea totală maximă 135; 135; 180; 225 mm

Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă Inel exterior drept

Standard DIN 5254 A

Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

Accesorii

Cleşte pentru inele de siguranţă Tip A2 719905 A2

Cleşte pentru inele de siguranţă Tip A3 719905 A3

Cleşte pentru inele de siguranţă Tip A0 719905 A0

Cleşte pentru inele de siguranţă Tip A1 719905 A1
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