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(00K
Maner 379-010-2 fara insertie

Date comanda

Numarul de comanda 914180
GTIN 2050000977589
Clasa articolului 93B
Descriere

Executie:

Zavor de broasca pentru inchidere intr-un punct, respectiv in 3 puncte, 68 mm lungime, 55 / 22
mm latime, cursa parghiei de inchidere la 90°.

Adaptat pentru:

Dulapuri de depozitare Cod 947300 — 947805 (cu usi cu doua canaturi), usile dulapului de
depozitare Cod 942950 si toate dulapurile cu usi cu doua canaturi din grupa de produse 95.
Exceptie: Nu sunt recomandate si pentru sertarul si carcasa pentru monitoare ale dulapurilor
pentru computer Cod 951100 — 951635, (manson Cod 914203) si nici pentru dulapurile cu usi
glisante din grupa de produse 95 (maner Cod 914170).

Livrare:

Maner complet cu zavor. Atentie: insertiile sunt introduse direct in aceste manere, fara un alt
manson de butuc.

Descriere tehnica

Se poate incorpora insertia pentru sisteme de inchidere da
Lungimea zavorului de broasca (inchidere in dulap) 68 mm
Cursa parghiei de inchidere 90 grad

Pentru echipamente si mobilier industrial pana la anul de

fabricatie Mijlocul lui 2008

Dulapuri cu usi batante

Recomandat pentru din grupa de produse 95
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16 mm

Latime centrala a zavorului de broasca
Recomandat pentru inchidere punctuala

Insertia poate fi montata direct prin introducere
Insertia poate fi schimbata
Latimea zavorului de broasca (inchidere in dulap)

Pentru echipamente si mobilier industrial incepand cu
anul de fabricatie

Livrare fara insertie

Materialul manerului

Lungime centrala a zavorului de broasca
Culoarea manerului

Tip produs

pentru inchidere intr-
un punct sau in 3 puncte

da
da

22 mm
Mijlocul lui 2000

da
Plastic
55 mm
antracit

Maner

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 15.04.2024 22:26

2/2



