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HOLEX

Subler digital de adancime, Domeniu de masurare: 50mm

-

Date comanda

Numarul de comanda 418760 50
GTIN 4045197927682
Clasa articolului 42A
Descriere

Executie:

Subler digital de adancime cu rigla gradata absoluta, nu este necesara punerea la zero. Precizie
extrem de mare datorita scalei din sticla. Sistemul electronic se opreste automat dupa cca 5
minute si porneste printr-o simpla impingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Descriere tehnica

Cod produs baterii/acumulatoare continute 081560 CR2032
Calibrarea A1

Citire comutabila 0,01 mm
Citire comutabila 0,0005 inch
Lungimea palpatorului de masurare 6 mm

@ palpator de masurare 1,5 mm
Eroare de toleranta 0,02 mm
Lungimea talpii 50 mm
Numar de baterii incluse 1
Alimentare cu energie Cu baterii
Standard Norma de fabricatie
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Citire comutabila mm /inch
Asigurare valoare masurata Reglare unica a punctului zero
Tehnica de masurare digital

Toate componentele calit

Ambalaj Cutie stabila

Tip produs Sublere de adancime
Servicii

CalibrareSublere / sublere de adancime Domeniu de

masurare maxim 200 mm 021000 200
Callb[are DAkkssybIere / Sublere de adancime Domeniu 021010 200
de masurare maxim 200 mm

Accesorii

Celula buton / baterie speciala Tip de baterii CR2032 081560 CR2032
Surub pentru suport de masurator de adancime 412236
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