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Răzuitor de precizie cu lamă interschimbabilă oţel pentru scule

Date comandă

Numărul de comandă 836400

GTIN 7290003236701

Clasa articolului 83G

Descriere

Execuţie:
Mâner din metal uşor (lung de 120 mm) cu bucşă elastică şi lamă triunghiulară cu gol în secţiune
interschimbabilă şi reversibilă, din oţel special WS pentru scule sau carbură. Lamă retractabilă
şi reascuţibilă pe întreaga lungime.
Notă:
Consultaţi şi lamele răzuitoare Cod 839677; 839678.
Lungimea lamei: 80 mm
Lăţimea vârfului: 4,2 mm
Lungimea totală: 120 mm

Descriere tehnică

Lungimea totală 120 mm

Lăţimea vârfului 4,2 mm

Lungimea lamei 80 mm

Model mâner hexagon 12 mm

Material lamă WS

Lamă înlocuibilă da

Tip produs Răzuitoare

Accesorii
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Mini-lamă răzuitoare, dreaptă 839677

Lamă răzuitoare specială, cotită 839678

Lamă de schimb dreaptă (80×4,2 mm) oţel pentru scule 836410

Lamă de schimb dreaptă (50×2,5 mm) Carbură 836420

Lamă de schimb dreaptă (75×2,5 mm) HSS 836425
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