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Ochelari confortabili de protecţie uvex cybric, Culoarea discurilor: CLEAR

Date comandă

Numărul de comandă 096525 CLEAR

GTIN 4031101254036

Clasa articolului 04U

Descriere

Execuţie:
Ochelari de protecţie uşori şi moderni, cu funcţie excepţională de protecţie şi două lentile
cu aspect sportiv. Braţe căptuşite pentru fixare după urechi fără compresiune. Stratul
de acoperire uvex supravision sapphire asigură o rezistenţă bună la zgârieturi şi substanţe
chimice. Datorită calităţilor antiaderente optime, ochelarii pot fi şterşi deosebit de uşor, fiind
recomandaţi pentru utilizarea în mediile uleioase.
Standard:
EN 166; EN 170
Característica del marco: Longitud de estribo ajustable
Característica del marco: Almohadillas en las patillas
Característica del marco: Inclinación de estribo ajustable
Frame properties: Arm length adjustable
Frame properties: Arm inclination adjustable
Frame properties: Side padding
Acoperire optică: Cu rezistenţă la substanţe chimice
Protecţie UV: UV400
Material pentru lentile: Policarbonat
Marcarea lentilelor: 2C-1,2 W 1 F

Descriere tehnică

Acoperire optică Cu rezistenţă la substanţe chimice

Marcarea lentilelor 2C-1,2 W 1 F

Protecţie UV UV400
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Material pentru lentile Policarbonat

Caracteristicile ramelor Pernuţe pe braţe

Caracteristicile ramelor Braţe reglabile pe lungime

Caracteristicile ramelor Braţe cu înclinare reglabilă

Tip produs Ochelari de protecţie
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